
現場の安全を担保し、製品品質を維持するための
メンテナンス作業は、多くの時間と熟練の技を要します。
オムロンのコネクタは独自の構造とスキルレスな作業性で、
計画保全時・緊急保全時ともにメンテナンス工数を削減します。

メンテナンスの手間を
とにかく減らしたい。
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ボード設計に関する最新情報をお届け   Since 2001

保全・製造・設計 保全工数削減・標準化

01 計画保全時の 
増し締め作業ゼロ

02 緊急保全時の
交換作業時間短縮

メンテナンス工数削減に貢献するオムロンのコネクタ製品群

＊1.2021年2月 当社調べ。　＊2.当社のM12ねじ式のコネクタとスマートクリックコネクタとの比較。当社調べの参考値。　＊3.「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または
特許取得済であることを示しています。（2021年10月現在）　　　　　　はオムロンの登録商標です。

3.5mmピッチプッシュイン端子台
基板用コネクタ
形XW4M/XW4N
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  3.5mmピッチ、5.0mmピッチ
形XW4C
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  SMT端子 2.54mmピッチ
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スマートクリック方式
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カチッ

そもそも
「ねじ部分」
を使わない

約60%
短縮

＊1
約66%
短縮

＊2

残り7ヵ所、
280本の

増し締めか…

ねじを必要としない2つの構造を採用する
ことで、これまで時間を取られていた、装置
出荷前、装置輸送後、定期メンテナンス時
のねじの増し締め作業が不要になります。

プッシュイン方式、スマートクリック方式
ともに熟練の技や特殊工具を必要としない
ので、故障時の交換作業時間が短縮でき、
ダウンタイムを削減できます。

特許取得済
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https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3820/?WT.mc_id=2404074042002031
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/2913/?WT.mc_id=2404074042002031
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3445/?WT.mc_id=2404074042002031
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/1827/?WT.mc_id=2404074042002031


品揃えO N B O A R D

マイクロスイッチ

オンボード商品のご用命は

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
発行：

www.fa.omron.co.jp 緊急時のご購入にも
ご利用ください！

オムロンプリント基板用商品の最新情報がご覧いただけます

お問い合わせ

0120-919-066

○ OMRON Corporation 2021
お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください
C  All Rights Reserved.

カタログ番号 SAOO-957J 2021年10月現在 　①UM○A

朝8時～夜9時 年中無休

小型化により、これまで入れられなかった狭所への搭載や、
多くの検知が必要で、かつ防水・防塵の環境性能が求められる用途への搭載も容易になりました。

用途例：スマートメータ（電力）、ガスメータ、急速充電器（電気自動車用）、セキュリティ機器、溶接機、包装機、食品飲料の関連装置など

オムロンの電子機構部品セレクションガイドをご用意しています。
お探しの部品が見つけやすいように、カテゴリー毎にラインアップしています。

プリント基板用リレー
セレクションガイド
カタログ番号：SDBT-025

注.取り付け構造、端子仕様、アクチュエータの組み合わせはデータシートをご覧ください。　

＊1.2021年10月現在、当社調べ。　＊2.2021年4月当社調べ。　＊3.ブーツカバーが青はa接点、赤はb接点。

カタログ番号：SDBT-016 カタログ番号：CDLA-015 カタログ番号：SDLJ-066 カタログ番号：CDSC-013

2021年2月改訂2021年10月改訂 2021年6月改訂

カタログ番号：CEWP-002

G3VM MOS FETリレー
セレクションガイド

スイッチ
セレクションガイド

コネクタ
セレクション

センサ
セレクションガイド

フォトマイクロ・センサ
セレクションガイド

シール形極超小型基本スイッチ　形D2GW

今まであきらめていた場所にも取り付け可能な
小型×高耐環境性のマイクロスイッチが登場

シール形極超小型基本スイッチ
形D2GW

実寸大イメージ

スイッチ（シールタイプ）の進化と
商品バリエーション

2種の取り付け構造、4種の端子仕様、
レバー有無で選択可能

超小型 業界最小＊1クラス（W8.3×D5.3×H6.5mm）

優れた耐環境性 IP67の耐環境性
（使用温度範囲:－40℃ ～＋85℃）

優れた信頼性 スライド接点構造で高信頼性
形D2AW-A 形D2GW-A

スタンダード
モデル

高信頼性化 高機能化

小型化

形D2HW 形D2AW

スライド接点
採用

業界最小クラス＊1

断線・短絡の検知が可能

形D2AW-R

形D2GW
M3ねじ
取り付け

サイド
スロット

・リード線付き

・プリント基板用端子
 （ストレート用）
・圧入端子（フォーク形） 
・はんだづけ端子

取り付け構造 端子仕様

耐環境性（ IP67）
接点構造 :スライド接点

13.3mm

ヒンジ
レバー形

ピン押し
ボタン形

アクチュエータ

従来品比
体積・重量
62％＊2

8.3mm

＊3

印刷版、デジタル版ともご用意しています。
ご要望の方は営業担当までお声がけください。

904PP1909
スタンプ

https://www.fa.omron.co.jp/products/family/3842/feature.html?WT.mc_id=2404074042002031



