
최근  「 5G・6G 」의 통신 보급및 개발진행이 가속화 되고 있으며 

그 동안 통신 지연 으로 인하여  원격 제어가 불가능했던 어플리케이션에 대해서도 

원격 제어 가 가능 해짐에 따라,  앞으로  더 많은 원격 제어에 대한 니즈가  확산 될 것으로 예상 됩니다 . 

또 한 최근에는 다양한 제품이 고정밀 화 · 고기능화 가 됨에 따라,  원격 제어 를 실시 를 위한 

조작기기까지도고성능 이 요구 되며  빠른응답성• 경쾌하고 뛰어난 조작 감촉 등, 

길게 누르거나,  높은 빈도 ·장시간의 사용 에 대응할수 있는내구성 도 요구 되고 있습니다.. 

이에오므론 은마우스 나 게이밍 기기의 개발 로 축적 한 「 뛰어난 조작성 」 과「 내구성 」 을 가지고 
이러한 니즈가 필요한  고객의 디바이스 개발에 기여하고 싶습니다.

뛰어난 원격 조작·제어의 요점은
뛰어난 조작성과 터프함.

원격제어기기조작대응이 가능한 디바이스를 제공합니다.

직관적인

조작이어려움

높은 조작성 빠른 응답성

D2LS타입

초소형 저배 설계 대기업 마우스 메이커에도 채용

상품 특징은 다음페이지 에서 특집으로 다루고 있습니다.

광학식으로 고속 응답
W 8.6 × L 4.8 × H 3.0 mm 

높은 내구성

D2FP 타입

원격 제어 기기의 과제

타입

외관

성능 열화를 억제하는 구조 설계나 재료 선정

500 만・1,000 만・2,000 만회 500 만・2,000 만・6,000 만회

오랜 누름 조작에도 강한 구조

스냅 액션 기구에 의한 경쾌한 느낌

광학식 채터링리스

7,000 만회

각종 컨트롤러어플리케이션

소형 라디오, 송수신기, 방송 장비

보안 장비, 조명용 스마트 스위치

응답 속도소형화 요구

개발・설계 원격제어

원격조작에 필요한 성능은?

vol. 271
Aug. 2023

조작성 내구성 응답성

요구되는 성능

D2FC  타입

금방 

망가짐

조작 느낌이 이상하고

지연이 발생함

상품 특징은 다음페이지 에서 특집으로 다루고 있습니다.

내구성

게임컨트롤러
마우스  (범용품)

게임컨트롤러
마우스  (범용품)

게임컨트롤러
마우스  (  E-스포츠용 )  

조작성



Fresh On The Board : 상품소개

조작용 극초소형 기본 스위치 D2FC 타입

게이밍 마우스로단련 된 [  클릭감이 훌륭한 스위치 ]

제품사양

조작용 극초소형 기본 스위치 D2FP 타입 

형식 D2FP-FN2

동작에

필요한힘 0.59N

내구성 7,000 만회 이상

제품사양

포토센서 내장으로 채터링리스

포토 센서를 활용한 무접점 동작에 의해 고속응답·고신뢰성·장수명을 실현

OFF시

극소형 기본 스위치

지금  현재 e-스포츠업계에서  오므론 스위치를 

사용하고 있는 고객사들의 인터뷰기사를  

여기서  확인  해  보세요   👉🏻

조작감이 좋고 신뢰성과  높은 내구성이

필요한 곳에 적합한 조작용 스위치
클릭감       있음

구분감       있음

무겁다가볍다      

약하다

진하다둔하다

클릭감          없음

인체공학에 기반하여 

만들어져서 클릭 감이 좋음

자세한 내용은

홈페이지에서 확인가능

조작용 극초소형

기본 스위치

D2FC타입

실측 이미지

•  사이즈  : W 5.8 X  L 12.8 X H 7.35 mm

•  설치면적  :   5.8 x 12.8 mm

D2FC 타입은 안정적인 스프링 구조와 좋은 클릭감으로 
e스포츠업계에서  이미 정평이 나 있으며
대형 마우스 메이커에서사용하고 있습니다. 

 D2FC 타입의 높은 신뢰성은 마우스뿐만 아니라 
섬세한 조작이 필요한  컨트롤러에도 사용가능 하며, 
동작하중, 내구성 등, 적용하실 어플리케이션에 맞추어
다양하게 선택하실 수 있습니다.

최대 300회 /분

타입
허용조작빈도
기계적/전기적

동작에
필요한 힘 ( OF )

내구성
기계적/전기적

누름 버튼색

D2FC-7

최대300회/분

1.0N 500만회이상 WHITE

D2FC-F-7N (20M) 0.59N 2,000만회이상 WHITE

D2FC-F-7N (60M) 0.59N 6,000만회이상 ORANGE

D2FP타입은 D2FC타입보다  고속응답   /  채터링   /   접점 불량이 없는 

 '고신뢰성 ’    ‘  고내구성'을   필요로  하는  용도에  적합 합니다.    

또한,  D2FC타입과   동등한   스프링 구조를 채용하고  있기   때문에  광학식이면서도 

클릭감이  훌륭하여   프로 게이머가   이용하는 하이엔드  게이밍 마우스  등 에   채용되고 있습니다.

자세한 내용은

홈페이지에서 확인가능

조작용 극초소형

기본 스위치

D2FP타입

실측 이미지

•  사이즈  : W 5.8 X  L 12.8 X H 7.35 mm

•  설치면적  :   5.8 x 12.8 mm

포토 센서를 활용한 무접점 동작 : 접촉사양 1a 타입 ( 통개형 )
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지금 바로 모바일에서 

QR코드로 접속 해 보세요
👈🏻
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