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コイル消費電力を低減させても
安定的に動作するリレーで
省エネに貢献

開発・設計 環境対応

脱炭素社会の実現に必要な再生可能エネルギー。これらの発電装置の普及と

DCエネルギーの利用は、一般家庭や産業用途に導入が進んでいます。

これらの普及に伴い、装置の高容量化が進むとリレーも高容量化が求められますが、

その分大きな開閉能力が必要になるため、コイルの消費電力が上昇するのが課題です。

オムロンは、独自の設計でリレーコイルの低消費電力化と高容量開閉の両立を実現し、脱炭素社会の実現に寄与します。

＊1.形式末尾-PW、-PW1が該当。

消費電力を抑えつつ、高容量制御の実現に貢献します。
コイルの消費電力が増大する理由

4
高容量化により接点が大きくなり、
接点開放時に電圧が遮断できる
よう物理的な空間（絶縁）距離
をとる必要があるため、リレーの
サイズそのものも大きくなります。

大きなリレーを駆動
させるには、強力な
バネと強力な磁力
が必要になります。

そのため、高容量
リレーではコイルの
消費電力の大きさ
が課題となります。

コイル

リレー

装置

1 2 3

オムロンは消費電力を抑える3つの方法で省エネに貢献します

ラッチングタイプ
ON/OFF切り替え時のみ電流を流します。
例：1巻ラッチの場合

例：形G6QEの場合

低保持電圧タイプ
接点ON時には定格電圧を印加し、
保持状態の電圧を下げます。

ラッチングリレー

形G2RK/U

形G8PM-K

形G6BK/U 形G6CK/U 形G5RL-K/-U 形G5Q-PW 形G2RL-PW1 形G7L-PV 形G5PZ/-X 形G6QE

形G5NB-PW 形G9KA 形G9KB 形G7L-X 形G7EB

低保持電力リレー

ラッチングリレーの
ラインアップと
アプリケーションを
裏面に掲載しています。商品特長を裏面で

特集しています。

ON OFF

OFFON

100％

35％

PWM制御タイプ＊1

電圧を印加する時間を削減します。

OFFON

コイル

接点

❷❶ ❸ ❹ ❺

LOW

HIGH

装置の高容量化が進む
と、使用されているリレー
も大きな電圧、電流の
制御（高容量化）が求め
られます。

COMING SOON

!



品揃えO N B O A R D

ラッチングリレー編

DC12Vアプリケーション用高容量PCBリレー　形G8PM-K

プリント基板用ラッチングリレー

オンボード商品のご用命は

インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー
発行：

オムロンプリント基板用商品の最新情報がご覧いただけます
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モビリティ製品のモータ、抵抗、ランプの
制御に適した高容量PCBリレー
形G8PMにラッチングタイプを追加 ※実寸大イメージ

W14.4×L12.4×H16.1mm

DC12V
アプリケーション用
高容量PCBリレー
形G8PM-K

COMING SOON 詳しくはWEBで

アプリーション例

アプリーション例

システム構成例（照明機器）

照明機器 スマート
タップ

スマート
メーター

無停電
電源装置

PV
インバータ

仕様・スルーホールリフローに対応
・125℃中でも使用可能な設計
・高い品質管理（TS16949取得）

最大通電電流

54A

50A

40A

50％ 100％
体積

他社品

形 式
形G8PM-K1A71R（正コイル極性タイプ）
形G8PM-K1A7R（逆コイル極性タイプ）

定格連続
通電電流

最大通電
電流 ＊2

20℃ 40A

125℃ 20A

DC12V 1A

最大開閉電流

最小開閉電流

100A突入 40A遮断＊1

135%
ヒューズ
定格

200% 
ヒューズ
定格

54A DC14V
1時間

81A DC14V
2分間

自走ロボット

大型のAMR

プリント基板用ラッチングリレー ラインアップ

人感センサ
他スイッチ

リレー制御ユニット搭載
形G5RL-U/-K

照明

有線・無線

電源

センサからの信号を
受けて、照明をON/OFF 蛍光灯 白熱電球 LED電球

形G6A 形G6S

形G6J-Y 形G6K 形G6K-RF
形G2R

形G2R

形G2R

形G2R

形G6E

形G6B

形G6C

形G6C

形G5RL-U/-K

形G5RL-U/-K

高容量

小型

最大通電
54A
常温時

幅広い
ラインアップを
ご用意

2c

接点

定格通電電流

2a

1c

1a1b

1a

2A以下 5A以下 10A以下 16A以下

形G8PM-K

＊1.常温中に抵抗負荷にて100回開閉。コイル電圧14VDC。　
＊2.周囲温度：常温。異常時に許容できる通電電流であり、繰り返し通電を保証
　  する値ではありません。


